
L   6 PN 315 G    1/8 19 14 38 23,5 14,5 1) 5,2 0 1 42 03 20 07
L   6 PN 315 G    1/4 19 14 38 23,5 14,5 4,6 4,8 0 1 42 04 20 07*
L   8 PN 315 G    1/4 19 17 38 23,5 14,5 4,6 5,5 0 1 42 09 20 07
L 10 PN 315 G    1/4 19 19 39,5 25 14,5 4,6 6,2 0 1 42 13 20 07
L 12 PN 315 G    1/4 19 22 40,5 26 14,5 4,6 7,4 0 1 42 18 20 07

S   6 PN 630 G    1/2 27 17 45 25 20 5,2 9,9 0 1 42 54 20 07
S   8 PN 630 G    1/2 27 19 45 25 20 5,2 10,4 0 1 42 59 20 07
S 10 PN 630 G    1/2 27 22 47 27 20 5,2 12,0 0 1 42 61 20 07
S 12 PN 630 G    1/2 27 24 47,5 27,5 20 5,2 12,9 0 1 42 69 20 07
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Racores
manómetro

Rosca hembra:
Rosca GAS

Ejecución enchufable
premontada

Serie Presión d2 SW1 SW3 l1 l2 i h kg/100 Referencia
Tubo-ØEx aprox. aprox.
d1

* Ejemplo Ref. Comp.:
MAVEV06LR

1) sin anillo de arista de estanqueidad
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