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L 35 PN 160 L 28 41 50 41 61,5 45 31,8 0 1 48 40 20 74 0 1 48 40 20 73
L 35 PN 160 L 22 36 50 36 60,5 44 28,8 0 1 48 41 20 74 0 1 48 41 20 73
L 35 PN 160 L 18 36 50 32 58,5 42 28,7 0 1 48 42 20 74 0 1 48 42 20 73
L 35 PN 160 L 15 36 50 27 56,5 41,5 29,1 0 1 48 43 20 74 0 1 48 43 20 73
L 35 PN 160 L 12 36 50 22 55 40,5 28,6 0 1 48 44 20 74 0 1 48 44 20 73
L 42 PN 160 L 35 46 60 50 69 47,5 47,8 0 1 48 45 20 74 0 1 48 45 20 73
L 42 PN 160 L 28 46 60 41 64 47,5 45,1 0 1 48 46 20 74 0 1 48 46 20 73
L 42 PN 160 L 22 46 60 36 63 46,5 44,9 0 1 48 47 20 74 0 1 48 47 20 73
L 42 PN 160 L 18 46 60 32 61 44,5 46,2 0 1 48 48 20 74 0 1 48 48 20 73
L 42 PN 160 L 15 46 60 27 60 45 45,0 0 1 48 49 20 74 0 1 48 49 20 73
L 42 PN 160 L 10 46 60 19 59 44 44,2 0 1 99 80 20 74 0 1 99 80 20 73

Uniones de
reducción

con hexágono 
para contratuerca

Boquilla de tubo
premontada

Boquilla Presión Serie SW1 SW2 SW3 l1 l2 kg/100 Referencia Referencia
de tubo Tubo-ØEx aprox. aprox. Pieza individual *
d2 d1

Para otras combinaciones de
diámetros a consultar

* con tuerca para racor y 2S anillo 
cortante
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