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S 25 PN 400 S 20 32 46 36 70 48,5 37,0 0 1 48 85 20 74 0 1 48 85 20 73
S 25 PN 400 S 16 27 46 30 65 46,5 33,2 0 1 48 86 20 74 0 1 48 86 20 73
S 25 PN 400 S 14 27 46 27 65 47 33,1 0 1 48 87 20 74 0 1 48 87 20 73
S 25 PN 400 S 12 27 46 24 62 45,5 32,6 0 1 48 88 20 74 0 1 48 88 20 73
S 25 PN 400 S 10 27 46 22 60 43,5 31,9 0 1 48 89 20 74 0 1 48 89 20 73
S 25 PN 400 S   8 27 46 19 59 44 31,5 0 1 99 00 20 74 0 1 99 00 20 73
S 25 PN 160 L 22 32 46 36 64 47,5 36,0 0 1 98 37 20 74 0 1 98 37 20 73
S 25 PN 315 L 18 27 46 32 60 43,5 31,7 0 1 98 62 20 74 0 1 98 62 20 73
S 30 PN 400 S 25 41 50 46 78 54 49,4 0 1 48 90 20 74 0 1 48 90 20 73
S 30 PN 400 S 20 32 50 36 73 51,5 39,9 0 1 48 91 20 74 0 1 48 91 20 73
S 30 PN 400 S 16 32 50 30 68 49,5 37,9 0 1 48 92 20 74 0 1 48 92 20 73
S 30 PN 400 S 14 32 50 27 68 50 18,1 0 1 48 93 20 74 0 1 48 93 20 73
S 30 PN 400 S 12 32 50 24 65 48,5 37,5 0 1 48 94 20 74 0 1 48 94 20 73
S 38 PN 315 S 30 46 60 50 87 60,5 71,4 0 1 48 95 20 74 0 1 48 95 20 73
S 38 PN 315 S 25 41 60 46 84 60 64,5 0 1 48 96 20 74 0 1 48 96 20 73
S 38 PN 315 S 20 41 60 36 79 57,5 60,5 0 1 48 97 20 74 0 1 48 97 20 73
S 38 PN 315 S 16 41 60 30 74 55,5 58,9 0 1 48 98 20 74 0 1 48 98 20 73
S 38 PN 315 S 10 41 60 22 71 54,5 28,2 0 1 99 87 20 74 0 1 99 87 20 73

Embouts 
de réduction

avec serrage hexagonal
embout de tube prémonté

Embout Pression Série SW1 SW2 SW3 l1 l2 kg/100 N° de cde N° de cde
de tube Dia ext. env. env. Pièce détachée *
d2 d1

Autres combinaisons de diamètres
sur demande

* avec écrou-raccord et bague
coupante 2S
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