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L   6 PB 100 G    1/8 A 22 27 14 31 16,5 26,5 47 8 25 18,9 0 1 76 00 10 81** 0 1 76 00 10 07
L   8 PB 100 G    1/4 A 22 27 17 31 16,5 26,5 47 12 50 19,4 0 1 76 05 10 81 0 1 76 05 10 07
L 10 PB 100 G    1/4 A 22 27 19 32 17,5 26,5 47 12 50 18,9 0 1 76 10 10 81 0 1 76 10 10 07
L 12 PB 100 G    3/8 A 22 27 22 31,5 17,5 26,5 47 12 80 18,9 0 1 76 15 10 81 0 1 76 15 10 07
L 15 PB 100 G    1/2 A 27 36 27 38,5 23,5 33,5 58,5 14 170 41,8 0 1 76 20 10 81 0 1 76 20 10 07
L 18 PB 100 G    1/2 A 27 36 32 39 23 33,5 58,5 14 170 40,4 0 1 76 25 10 81 0 1 76 25 10 07
L 22 PB 100 G    3/4 A 32 41 36 43 27 38 65,5 16 240 55,1 0 1 76 30 10 81 0 1 76 30 10 07
L 28 PB 100 G 1       A 41 46 41 46 29,5 42,5 72 18 370 77,3 0 1 76 35 10 81 0 1 76 35 10 07

S   6 PB 400 G    1/4 A 22 27 17 33 18,5 26,5 47 12 60 20,0 0 1 76 50 10 81 0 1 76 50 10 07
S   8 PB 400 G    1/4 A 22 27 19 33 18,5 26,5 47 12 60 20,3 0 1 76 55 10 81 0 1 76 55 10 07
S 10 PB 400 G    3/8 A 22 27 22 34 18 26,5 47 12 110 20,7 0 1 76 60 10 81 0 1 76 60 10 07
S 12 PB 400 G    3/8 A 27 36 24 39 23 33,5 58,5 12 110 42,4 0 1 76 65 10 81 0 1 76 65 10 07
S 14 PB 400 G    1/2 A 27 36 27 42,5 25 33,5 58,5 14 200 43,7 0 1 76 70 10 81 0 1 76 70 10 07
S 16 PB 400 G    1/2 A 27 36 30 42,5 24,5 33,5 58,5 14 200 42,4 0 1 76 75 10 81 0 1 76 75 10 07
S 20 PB 400 G    3/4 A 32 41 36 47,5 26 38 65,5 16 320 57,4 0 1 76 80 10 81 0 1 76 80 10 07
S 25 PB 250 G 1       A 41 46 46 53 29 42,5 72 18 500 98,0 0 1 76 85 10 81 0 1 76 85 10 07
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Raccordi girevoli

Filettatura:
filettatura Whitworth,
cilindrica

Tenuta con spigolo
incidente

Esecuzione:
da barra a sezione quadrata

Serie Pressione d2 SW1 SW2 SW3 l1 l2 l3 l4 i Nm kg/100 Codice-Nr. Codice-Nr.
Tubo Ø est. ca. -10 % ca. Parte singola *
d1

Questi raccordi sono previsti per 
movimenti di oscillazione e di rotazione
fino a 360° di angoli di rotazione e 
temperature fino a 70 °C

* con dado e anello tagliente 2S ** Esempio confr.:
DVWE06LROMD
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