
L 10 315 35 9,5 0 7 95 36 20 00* 0 0 10 10 20 00 0 0 04 10 21 00
L 12 315 35 9,7 0 7 95 37 20 00 0 0 10 15 20 00 0 0 04 15 21 00
L 15 250 35 10,2 0 7 95 38 20 00 0 0 10 20 20 00 0 0 04 20 21 00
L 15 100 40 12,4 0 7 95 39 20 00 0 0 10 20 20 00 0 0 04 20 21 00
L 18 100 40 12,2 0 7 95 40 20 00 0 0 10 25 20 00 0 0 04 25 21 00
L 22 100 40 12,3 0 7 95 41 20 00 0 0 10 30 20 00 0 0 04 30 21 00
L 28 100 40 15,9 0 7 95 14 20 00 0 0 10 35 20 00 0 0 04 35 21 00
L 28 100 55 30,4 0 7 95 90 20 00 0 0 10 35 20 00 0 0 04 35 21 00

S 16 315 35 16,4 0 7 95 10 20 00 0 0 10 75 20 00 0 0 04 75 21 00
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Gerade Flansch-
verschraubungen
Einzelteile

mit Schneidring-
und quadratischem
Flanschanschluss

Reihe PB Loch- kg/100 Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Rohr-AD kreis Ø ca. Teil 1 Teil 3 Teil 4

* Beispiel Bez. Vergl.:
BFG10L/LK35OMD
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