
4
L 10 315 35 14,2 0 7 95 42 20 00* 0 0 10 10 20 00 0 0 04 10 21 00
L 12 315 35 15,7 0 7 95 62 20 00 0 0 10 15 20 00 0 0 04 15 21 00
L 15 250 35 15,0 0 7 95 63 20 00 0 0 10 20 20 00 0 0 04 20 21 00
L 15 100 40 20,1 0 7 95 64 20 00 0 0 10 20 20 00 0 0 04 20 21 00
L 18 100 35 17,9 0 7 95 45 20 00 0 0 10 25 20 00 0 0 04 25 21 00
L 18 100 40 16,9 0 7 95 43 20 00 0 0 10 25 20 00 0 0 04 25 21 00
L 22 100 40 17,7 0 7 95 44 20 00 0 0 10 30 20 00 0 0 04 30 21 00
L 28 100 40 26,0 0 7 95 15 20 00 0 0 10 35 20 00 0 0 04 35 21 00
L 35 100 40 32,2 0 7 95 27 20 00 0 0 10 40 20 00 0 0 04 40 21 00
L 35 100 55 46,6 0 7 95 17 20 00 0 0 10 40 20 00 0 0 04 40 21 00

S 12 315 35 27,1 0 7 95 88 20 00 0 0 10 15 20 00 0 0 04 65 21 00
S 16 315 35 17,3 0 7 95 25 20 00 0 0 10 75 20 00 0 0 04 75 21 00
S 20 315 35 22,3 0 7 95 11 20 00 0 0 10 80 20 00 0 0 04 80 21 00
S 20 250 55 44,9 0 7 95 18 20 00 0 0 10 80 20 00 0 0 04 80 21 00
S 20 250 40 20,2 0 7 95 13 20 00 0 0 10 80 20 00 0 0 04 80 21 00
S 25 250 55 49,1 0 7 95 89 20 00 0 0 10 85 20 00 0 0 04 85 21 00
S 30 250 55 49,8 0 7 95 24 20 00 0 0 10 90 20 00 0 0 04 90 21 00
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Raccords à bride
coudés
Pièces détachées

avec raccordement par
bague coupante et bride
carrée

Série PB Cercle de kg/100 N° de cde N° de cde N° de cde
Dia ext. perçage Ø env. Pièce 1 Pièce 3 Pièce 4

* Exemple comparatif :
BFW10L/LK35OMD
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