
1/2" 16 x 2 30 61,5 13,5 17,5 38,1 55 45 M   8 x   55 35 77,5 0 5 14 00 19 00** 0 5 14 00 19 86
1/2" 16 x 2,5 30 61,5 13,5 17,5 38,1 55 45 M   8 x   55 35 77,5 0 5 14 01 19 00 0 5 14 01 19 86
1/2" 16 x 3 30 61,5 13,5 17,5 38,1 55 45 M   8 x   55 35 77,5 0 5 14 80 19 00 0 5 14 80 19 86
3/4" 20 x 2,5 38 61,5 13,5 22,2 47,6 65 50 M 10 x   55 69 96,6 0 5 14 02 19 00 0 5 14 02 19 86
3/4" 20 x 3 38 61,5 13,5 22,2 47,6 65 50 M 10 x   55 69 97,0 0 5 14 03 19 00 0 5 14 03 19 86
3/4" 20 x 3,5 38 61,5 13,5 22,2 47,6 65 50 M 10 x   55 69 97,4 0 5 14 81 19 00 0 5 14 81 19 86
3/4" 25 x 3 38 62 14 22,2 47,6 65 50 M 10 x   55 69 106,0 0 5 14 04 19 00 0 5 14 04 19 86
3/4" 25 x 4 38 62 14 22,2 47,6 65 50 M 10 x   55 69 106,4 0 5 14 82 19 00 0 5 14 82 19 86

1"      30 x 4 46 82,5 14,5  26,2 52,4 72 60 M 10 x   60 69 149,0 0 5 14 05 19 00 0 5 14 05 19 86
1" 30 x 5 46 82,5 14,5  26,2 52,4 72 60 M 10 x   60 69 151,2 0 5 14 85 19 00 0 5 14 85 19 86
1 1/4" 38 x 4 52 86 16 30,2 58,7 79 73 M 12 x   75 120 198,6 0 5 14 06 19 00 0 5 14 06 19 86
1 1/4" 38 x 5 52 86 16 30,2 58,7 79 73 M 12 x   75 120 197,1 0 5 14 07 19 00 0 5 14 07 19 86
1 1/4" 38 x 6 52 86 16 30,2 58,7 79 73 M 12 x   75 120 197,0 0 5 14 89 19 00 0 5 14 89 19 86
1 1/2" 50 x 2,5 63 89 17 35,7 69,9 94 83 M 12 x   75 120 255,8 0 5 14 08 19 00 0 5 14 08 19 86
1 1/2" 50 x 5 63 89 17 35,7 69,9 94 83 M 12 x   75 120 256,3 0 5 14 09 19 00 0 5 14 09 19 86
1 1/2" 50 x 6 63 89 17 35,7 69,9 94 83 M 12 x   75 120 255,8 0 5 14 10 19 00 0 5 14 10 19 86
1 1/2" 50 x 8 63 89 17 35,7 69,9 94 83 M 12 x   75 120 256,8 0 5 14 90 19 00 0 5 14 90 19 86
1 1/2" 50 x 9 63 89 17 35,7 69,9 94 83 M 12 x   75 120 257,1 0 5 14 91 19 00 0 5 14 91 19 86
2"      65 x 3 75 117 19 42,9 77,8 102 97 M 12 x 100 120 359,6 0 5 14 11 19 00 0 5 14 11 19 86
2"     65 x 4 75 117 19 42,9 77,8 102 97 M 12 x 100 120 353,2 0 5 14 12 19 00 0 5 14 12 19 86
2"      65 x 5 75 117 19 42,9 77,8 102 97 M 12 x 100 120 357,1 0 5 14 13 19 00 0 5 14 13 19 86
3"     80 x 3 100 129 29 61,9 106,4 135 131 M 16 x 110 295 756,0 0 5 14 14 19 00 0 5 14 14 19 86
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Brides de
raccordement
Système ZAKO

Schéma de perçage SAE
J 518 C / ISO 6162
Série standard
(3000 psi)

Surpression de service
admissible (PB) 250 bar1)

Taille de Tube d2 l2 l3 S1 S2 A B 4 x Nm* kg/100 N° de cde N° de cde
bride d1 x s env. vis tête cyl. env. complet ***

Les indications de pression du fabri-
cant de tubes sont déterminantes
pour le choix des dimensions.

1) selon le code ASME, les brides
de taille 2" et 3" impliquent une
surpression de service réduite

* Couple de serrage recommandé
(Nm max.) pour 10.9

** Exemple comparatif :
FG-1620-8/3

*** sans vis
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