
12 16  x   2 30 53,5 13,5 42 50 M   8 x   65 35 81,2 0 5 15 30 19 00** 0 5 15 30 19 86
11 16  x   2,5 30 53,5 13,5 42 50 M   8 x   65 35 81,3 0 5 14 60 19 00 0 5 14 60 19 86
10 16  x   3 30 53,5 13,5 42 50 M   8 x   65 35 81,4 0 5 14 61 19 00 0 5 14 61 19 86
15 20  x   2,5 38 61,5 13,5 50 55 M 10 x   75 69 106,3 0 5 15 31 19 00 0 5 15 31 19 86
14 20  x   3 38 61,5 13,5 50 55 M 10 x   75 69 106,8 0 5 14 62 19 00 0 5 14 62 19 86
13 20  x   3,5 38 61,5 13,5 50 55 M 10 x   75 69 107,1 0 5 14 63 19 00 0 5 14 63 19 86
19 25  x   3 38 62 14 50 55 M 10 x   75 69 126,6 0 5 14 64 19 00 0 5 14 64 19 86
17 25  x   4 38 62 14 50 55 M 10 x   75 69 127,3 0 5 14 65 19 00 0 5 14 65 19 86
22 30  x   4 46 72,5 14,5 62 65 M 12 x   90 120 168,0 0 5 14 66 19 00 0 5 14 66 19 86
20 30  x   5 46 72,5 14,5 62 65 M 12 x   90 120 170,4 0 5 14 67 19 00 0 5 14 67 19 86
30 38  x   4 52 76 16 72 80 M 12 x   90 1) 120 243,1 0 5 15 32 19 00 0 5 15 32 19 86
28 38  x   5 52 76 16 72 80 M 12 x   90 1) 120 243,4 0 5 14 68 19 00 0 5 14 68 19 86
26 38  x   6 52 76 16 72 80 M 12 x   90 1) 120 243,5 0 5 14 69 19 00 0 5 14 69 19 86
45 50  x   2,5 63 109 17 85 85 M 14 x 120 190 379,3 0 5 15 10 19 00 0 5 15 10 19 86
40 50  x   5 63 109 17 85 85 M 14 x 120 190 379,8 0 5 15 38 19 00 0 5 15 38 19 86
38 50  x   6 63 109 17 85 85 M 14 x 120 190 379,3 0 5 15 39 19 00 0 5 15 39 19 86
34 50  x   8 63 109 17 85 85 M 14 x 120 190 385,5 0 5 15 11 19 00 0 5 15 11 19 86
32 50  x   9 63 109 17 85 85 M 14 x 120 190 385,9 0 5 15 40 19 00 0 5 15 40 19 86
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Uniones por 
bridas
Sistema ZAKO

Plantilla de taladros VOSS
Brida cuadrada
Serie alta presión

Presión máxima admisible 
de trabajo (PB) 400 bar1)

Tamaño Tubo d2 l2 l3 D A 4 x Nm* kg/100 Referencia Referencia
de brida d1 x s aprox. Torn. cil. aprox. completo ***
NW

Para selección de las dimensiones del
tubo son determinantes los datos de
presión de los fabricantes de tubos.

1) triple seguridad * Pares de apriete recomendados
(Nm max.) a 10.9

** Ejemplo Ref. Comp.:
FG-1620

*** sin tornillos

Sigue en la página 243
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