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L 8 PB 250 4,5 14 17 29 14 5,8 5 6 90 98 02 81* 5 6 90 98 02 07
L 10 PB 250 5,6 17 19 30 15 7,4 5 6 90 98 12 81 5 6 90 98 12 07
L 12 PB 250 6,6 19 22 32 17 11,1 5 6 90 98 22 81 5 6 90 98 22 07
L 15 PB 250 8,5 19 27 36 21 26,0 5 6 90 98 32 81 5 6 90 98 32 07

S 6 PB 630 3 14 17 31 16 12,6 5 6 90 98 42 81 5 6 90 98 42 07
S 8 PB 630 4,5 17 19 32 17 12,1 5 6 90 98 52 81 5 6 90 98 52 07
S 10 PB 630 5,6 19 22 34 17,5 22,1 5 6 90 98 53 81 5 6 90 98 53 07
S 12 PB 630 6,6 22 24 38 21,5 17,9 5 6 90 98 54 81 5 6 90 98 54 07
S 16 PB 400 8,5 24 30 43 24,5 19,7 5 6 90 98 55 81 5 6 90 98 55 07

Sélecteurs 
de circuits

Étanchéité souple

Montage sur conduite

Série Pression d SW2 SW3 l1 l2 kg/100 N° de cde N° de cde
Dia ext. env. env. Pièce détachée **
d1

* Exemple comparatif :
WV08LOMD

** avec écrou-raccord et bague
coupante 2S
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