
Gerade Aufsteckstutzen

Mit Dichtkegel und O-Ring
passend in Bohrungsform W DIN 3861/ISO 8434-1

Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde, zylindrisch
Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
Dichtungswerkstoff: Standard NBR

Standardwerkstoff der O-Ringe (DKO) ist FKM
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Bestell-Nr. Bezeichnung

S 6 G 1/4 A PN 800 18,9 2,5 27 19 17 12 60 5,4 1165532000 24-SWOSDS-S6-G1/4E 1)

S 8 G 1/4 A PN 800 18,9 4 29,5 19 19 12 60 6,4 1165582000 24-SWOSDS-S8-G1/4E 1)

S 10 G 1/4 A PN 800 18,9 5 32 22 22 12 60 8,7 1197512000 24-SWOSDS-S10-G1/4E

S 10 G 3/8 A PN 800 21,9 6 32 22 22 12 90 9,4 1165632000 24-SWOSDS-S10-G3/8E 1)

S 12 G 1/4 A PN 630 18,9 5 30,5 19 24 12 60 7,9 1198582000 24-SWOSDS-S12-G1/4E

S 12 G 3/8 A PN 630 21,9 8 34 22 24 12 90 10,0 1165682000 24-SWOSDS-S12-G3/8E 1)

S 12 G 1/2 A PN 630 26,9 8 36 27 24 14 150 14,4 1198572000 24-SWOSDS-S12-G1/2E

S 14 G 1/2 A PN 630 26,9 9 36,5 27 27 14 150 16,4 1165732000 24-SWOSDS-S14-G1/2E 1)

S 16 G 1/2 A PN 630 26,9 11 37 27 30 14 150 17,1 1165782000 24-SWOSDS-S16-G1/2E 1)

S 16 G 3/4 A PN 420 31,9 11 39,5 32 30 16 200 24,4 1197772000 24-SWOSDS-S16-G3/4E

S 20 G 1/2 A PN 420 26,9 12 43 27 36 14 150 21,2 1198312000 24-SWOSDS-S20-G1/2E

S 20 G 3/4 A PN 420 31,9 14 43 32 36 16 200 27,2 1165832000 24-SWOSDS-S20-G3/4E 1)

S 25 G 3/4 A PN 420 31,9 16 48 32 46 16 200 39,7 1196482000 24-SWOSDS-S25-G3/4E

S 25 G 1 A PN 420 39,9 18 48 41 46 18 250 50,6 1165882000 24-SWOSDS-S25-G1E 1)

S 30 G 1 A PN 420 39,9 18 51,5 41 50 18 250 54,4 1197412000 24-SWOSDS-S30-G1E

S 30 G 1 1/4 A PN 420 49,9 23 51 50 50 20 500 68,5 1165932000 24-SWOSDS-S30-G11/4E 1)

S 38 G 1 1/4 A PN 420 49,9 25 54,5 50 60 20 500 78,9 1197362000 24-SWOSDS-S38-G11/4E

S 38 G 1 1/2 A PN 420 54,9 30 60 55 60 22 600 95,5 1165982000 24-SWOSDS-S38-G11/2E 1)
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