
Raccordi per manometri

Filettatura interna: filettatura BSPP, cilindrica
Tipo di tenuta: anello di tenuta a spigolo incidente (Forma B)

Versione a innesto con cono di tenuta e O-ring
adattabile alla forma del foro W DIN 3861/ISO 8434-1

Il materiale standard degli O-ring è FKM
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Serie D
est. tubo
d1

d2 Pressione dy l1 l2 SW1 SW3 h i kg/100
ca.

N. d'ordine Denominazione

L 6 G 1/4 PN 315 2,5 37,5 23 19 14 4,6 14,5 4,8 1142002058 24-SWOPGS-L6-IG1/4B

L 8 G 1/4 PN 315 2,5 37,5 23 19 17 4,6 14,5 5,5 1142052058 24-SWOPGS-L8-IG1/4B

L 10 G 1/4 PN 315 2,5 36 21,5 19 19 4,6 14,5 5,8 1142102058 24-SWOPGS-L10-IG1/4B

L 12 G 1/4 PN 315 2,5 36 21,5 19 22 4,6 14,5 6,9 1142152058 24-SWOPGS-L12-IG1/4B

L 12 G 1/2 PN 315 3,5 42 22 27 22 5,2 20 11,4 1142672058 24-SWOPGS-L12-IG1/2B

L 15 G 1/2 PN 315 3,5 44,5 24,5 27 27 5,2 20 14,2 1142202058 24-SWOPGS-L15-IG1/2B
 
S 6 G 1/4 PN 630 2,5 35,5 21 19 17 4,6 14,5 5,4 1142522058 24-SWOPGS-S6-IG1/4B

S 6 G 1/2 PN 630 2,5 44,5 24,5 27 17 5,2 20 10,3 1142502058 24-SWOPGS-S6-IG1/2B

S 8 G 1/4 PN 630 2,5 35,5 21 19 19 4,6 14,5 5,7 1142572058 24-SWOPGS-S8-IG1/4B

S 8 G 1/2 PN 630 4 44,5 24,5 27 19 5,2 20 11,7 1142552058 24-SWOPGS-S8-IG1/2B

S 10 G 1/4 PN 630 2,5 39 24,5 19 22 4,6 14,5 7,8 1142622058 24-SWOPGS-S10-IG1/4B

S 10 G 1/2 PN 630 3,5 43,5 23,5 27 22 5,2 20 11,3 1142602058 24-SWOPGS-S10-IG1/2B

S 12 G 1/4 PN 630 2,5 39 24,5 19 24 4,6 14,5 8,2 1142662058 24-SWOPGS-S12-IG1/4B

S 12 G 1/2 PN 630 3,5 45 25 27 24 5,2 20 12,2 1142652058 24-SWOPGS-S12-IG1/2B
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