
Raccordo filettato ad angolo

Attacco filettato maschio: filettatura BSPT, conica

Perno filettato: DIN 3852-2 Forma C

Tipo di tenuta: filettatura conica

Materiale della guarnizione: ad es. nastro sigillante per filettatura 

in PTFE

Raccordo per tubi: 24° come da ISO 8434-1
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N. d'ordine Denominazione

LL 4 R 1/8 PN 100 4 3 17 15 11 9 6,2 1,0 0715002000 24-SDE-LL4-R1/8T 1)

LL 5 R 1/8 PN 100 4 3,5 17 15 9,5 11 6,2 1,8 0715052000 24-SDE-LL5-R1/8T-P 1)

LL 6 R 1/8 PN 100 4,5 4,5 17 15 9,5 11 6,2 1,6 0715102000 24-SDE-LL6-R1/8T-P 1)

LL 8 R 1/8 PN 100 6 6 20 17 11,5 12 6,2 2,2 0715152000 24-SDE-LL8-R1/8T-P 1)

 

L 6 R 1/8 PN 315 4 4 20 19 12 12 6,2 2,7 0716002000 24-SDE-L6-R1/8T-P 1)

L 6 R 1/4 PN 315 7 4 26 21 14 14 9,3 4,5 0716022000 24-SDE-L6-R1/4T-P

L 6 R 3/8 PN 315 9 4 27 24 17 17 9,3 6,8 0716032000 24-SDE-L6-R3/8T-P

L 8 R 1/8 PN 315 4 6 26 21 14 14 6,2 4,6 0716062000 24-SDE-L8-R1/8T-P

L 8 R 1/4 PN 315 6 6 26 21 14 14 9,3 4,8 0716052000 24-SDE-L8-R1/4T-P 1)

L 8 R 3/8 PN 315 8 6 28 22 15 19 9,3 8,8 0716072000 24-SDE-L8-R3/8T-P

L 10 R 1/8 PN 315 4 7 25 22 15 17 6,2 6,7 0716112000 24-SDE-L10-R1/8T-P

L 10 R 1/4 PN 315 7 8 27 22 15 17 9,3 5,9 0716102000 24-SDE-L10-R1/4T-P 1)

L 10 R 3/8 PN 315 7 7 28 24 17 19 9,3 9,3 0716122000 24-SDE-L10-R3/8T-P

L 10 R 1/2 PN 315 11 7 34 27 20 19 10,4 9,6 0716132000 24-SDE-L10-R1/2T

L 12 R 1/4 PN 315 7 9 28 24 17 19 9,3 8,5 0716162000 24-SDE-L12-R1/4T-P

L 12 R 3/8 PN 315 9 10 28 24 17 19 9,3 9,1 0716152000 24-SDE-L12-R3/8T-P 1)

L 12 R 1/2 PN 315 11 9 34 27 20 19 10,4 9,7 0716172000 24-SDE-L12-R1/2T

L 15 R 3/8 PN 315 9 11 32 28 21 19 9,3 9,0 0716212000 24-SDE-L15-R3/8T

L 15 R 1/2 PN 315 11 12 34 28 21 19 10,4 9,5 0716202000 24-SDE-L15-R1/2T 1)

L 15 R 3/4 PN 160 16 12 42 28,5 21,5 27 12,4 18,6 0716222000 24-SDE-L15-R3/4T

L 18 R 1/2 PN 315 14 15 36 31 23,5 24 14 12,6 0716252000 24-SDE-L18-R1/2T 1)

L 18 R 3/4 PN 160 18 15 42 35 27,5 27 12,4 20,2 0716272000 24-SDE-L18-R3/4T

L 22 R 3/4 PN 160 18 19 42 35 27,5 27 12,4 17,3 0716342000 24-SDE-L22-R3/4T

 

 Continua nella pagina seguente1) Dimensioni standard Perni filettati come da DIN 3852-2

Forma C sono ammessi per l’impiego

nel settore dell'alimentazione di gas

come da DIN 3387-1.

Esempio di confr.:

WE06LRX

DIN 2353-GL6-St
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