
Codo 45° orientable

Con cono de obturación y junta tórica

El material estándar de las juntas tóricas es FKM

Conexión de tubo: 24° según ISO 8434-1
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Referencia Designación

L 6 PN 315 4 2,5 21 14 34,5 26 19 14 6,9 1170032058 24-SWOE45-L6

L 8 PN 315 6 4 22 15 37,5 27,5 19 17 7,0 1170082058 24-SWOE45-L8

L 10 PN 315 8 6 23 16 40 29 19 19 7,8 1170132058 24-SWOE45-L10

L 12 PN 315 10 8 24 17 42 29,5 19 22 8,6 1170182058 24-SWOE45-L12

L 15 PN 315 12 10 24 17 46 32,5 19 27 12,6 1170232058 24-SWOE45-L15

L 18 PN 315 15 13 26,5 19 50 35,5 24 32 17,8 1170282058 24-SWOE45-L18

L 22 PN 160 19 17 30 22,5 55 38,5 27 36 23,6 1170332058 24-SWOE45-L22

L 28 PN 160 24 22 32 24,5 59 41,5 36 41 33,6 1170382058 24-SWOE45-L28

L 35 PN 160 30 28 37,5 27 68,5 51 41 50 54,6 1170432058 24-SWOE45-L35

L 42 PN 160 36 34 38 27 75 56 50 60 83,6 1170482058 24-SWOE45-L42
 
S 6 PN 630 4 2,5 23 16 40 27 19 17 7,3 1170532058 24-SWOE45-S6

S 8 PN 630 5 4 23 16 42,5 27,5 19 19 8,2 1170582058 24-SWOE45-S8

S 10 PN 630 7 6 24 16,5 45 30 19 22 9,5 1170632058 24-SWOE45-S10

S 12 PN 630 8 8 24,5 17 48 31 19 24 11,2 1170682058 24-SWOE45-S12

S 14 PN 630 10 9 25 17 54 35 19 27 13,6 1170732058 24-SWOE45-S14

S 16 PN 400 12 11 27,5 19 55 36,5 24 30 18,8 1170782058 24-SWOE45-S16

S 20 PN 400 16 14 32 21,5 65 44,5 27 36 28,6 1170832058 24-SWOE45-S20

S 25 PN 400 20 18 35 23 73 50 36 46 52,3 1170882058 24-SWOE45-S25

S 30 PN 400 25 23 37,5 24 78,5 55 41 50 69,7 1170932058 24-SWOE45-S30

S 38 PN 315 32 30 44 28 89 63 50 60 106,8 1170982058 24-SWOE45-S38

 Ejemplo comparativo:
EV06LVITOMD
ISO 8434-1-SWOE45-L6-St
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