
Racor recto macho

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica

Rosca exterior: ISO 9974-2 Forma E

Tipo de junta: anillo junta de perfil PEFLEX

Material de junta: estándar NBR

Conexión de tubo: 24° según ISO 8434-1
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L 6 M 10 x 1 PN 500 13,9 4 23,5 8,5 14 8 15 1,4 0784392000 24-SDS-L6-M10E 1)

L 6 M 12 x 1 PN 500 16,9 4 27 10 17 10 25 2,8 1785662000 24-SDS-L6-M12x1E

L 6 M 12 x 1,5 PN 500 16,9 4 29 10 17 12 25 2,3 1784612000 24-SDS-L6-M12E

L 6 M 14 x 1,5 PN 500 18,9 4 29 10 19 12 50 3,4 1785682000 24-SDS-L6-M14E

L 6 M 16 x 1,5 PN 400 21,9 4 30,5 11,5 22 12 70 3,4 1785442000 24-SDS-L6-M16E

L 6 M 18 x 1,5 PN 400 23,9 4 30,5 11,5 24 12 90 3,6 1785462000 24-SDS-L6-M18E

L 8 M 10 x 1 PN 500 13,9 4 24,5 9,5 14 8 15 1,6 1784442000 24-SDS-L8-M10E

L 8 M 12 x 1,5 PN 500 16,9 6 29 10 17 12 25 2,1 0784402000 24-SDS-L8-M12E 1)

L 8 M 14 x 1,5 PN 500 18,9 6 29 10 19 12 50 2,8 0784112000 24-SDS-L8-M14E

L 8 M 16 x 1,5 PN 400 21,9 6 30,5 11,5 22 12 70 4,1 1784862000 24-SDS-L8-M16E

L 8 M 18 x 1,5 PN 400 23,9 6 30,5 11,5 24 12 90 5,0 1798492000 24-SDS-L8-M18E

L 8 M 22 x 1,5 PN 400 26,9 6 34 13 27 14 130 5,5 1785552000 24-SDS-L8-M22E

L 10 M 10 x 1 PN 500 13,9 4 25,5 10,5 17 8 15 2,3 1785982000 24-SDS-L10-M10E

L 10 M 12 x 1 PN 500 16,9 6 28 11 17 10 25 2,6 1795042000 24-SDS-L10-M12x1E

L 10 M 12 x 1,5 PN 500 16,9 6 30 11 17 12 25 2,4 1784622000 24-SDS-L10-M12E 2)

L 10 M 14 x 1,5 PN 500 18,9 7 30 11 19 12 50 2,9 0784412000 24-SDS-L10-M14E 1)

L 10 M 16 x 1,5 PN 400 21,9 7 31,5 12,5 22 12 70 4,2 1784602000 24-SDS-L10-M16E

L 10 M 18 x 1,5 PN 400 23,9 8 31,5 12,5 24 12 90 4,9 0784042000 24-SDS-L10-M18E

L 10 M 22 x 1,5 PN 400 26,9 8 35 14 27 14 130 8,0 1784872000 24-SDS-L10-M22E

L 12 M 10 x 1 PN 400 13,9 4 27 12 19 8 15 2,7 1784892000 24-SDS-L12-M10E

L 12 M 12 x 1,5 PN 400 16,9 6 31,5 12,5 19 12 25 3,0 1784852000 24-SDS-L12-M12E

L 12 M 14 x 1,5 PN 400 18,9 7 30 11 19 12 50 2,9 1784402000 24-SDS-L12-M14E

L 12 M 16 x 1,5 PN 400 21,9 9 31,5 12,5 22 12 70 3,9 0784422000 24-SDS-L12-M16E 1)

L 12 M 18 x 1,5 PN 400 23,9 9 31,5 12,5 24 12 90 4,4 1784482000 24-SDS-L12-M18E

L 12 M 22 x 1,5 PN 400 26,9 9 35 14 27 14 130 6,4 1784492000 24-SDS-L12-M22E

L 12 M 26 x 1,5 PN 250 31,9 10 37 14 32 16 180 10,0 1785532000 24-SDS-L12-M26E

L 15 M 12 x 1,5 PN 400 16,9 6 32 13 24 12 25 4,8 1796032000 24-SDS-L15-M12E

L 15 M 16 x 1,5 PN 400 21,9 9 32 13 24 12 70 4,8 1784562000 24-SDS-L15-M16E

L 15 M 18 x 1,5 PN 400 23,9 11 32,5 13,5 24 12 90 5,1 0784432000 24-SDS-L15-M18E 1)

L 15 M 22 x 1,5 PN 400 26,9 12 36 15 27 14 130 7,1 1784502000 24-SDS-L15-M22E

L 15 M 26 x 1,5 PN 250 31,9 12 38 15 32 16 180 11,3 1784542000 24-SDS-L15-M26E
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Racor recto macho

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica

Rosca exterior: ISO 9974-2 Forma E

Tipo de junta: anillo junta de perfil PEFLEX

Material de junta: estándar NBR

Conexión de tubo: 24° según ISO 8434-1
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L 18 M 18 x 1,5 PN 400 23,9 11 33,5 14 27 12 90 6,5 1784452000 24-SDS-L18-M18E

L 18 M 22 x 1,5 PN 400 26,9 14 36 14,5 27 14 130 7,4 0784442000 24-SDS-L18-M22E 1)

L 18 M 26 x 1,5 PN 250 31,9 15 38 14,5 32 16 180 9,4 1784472000 24-SDS-L18-M26E

L 18 M 27 x 2 PN 250 31,9 15 43 19,5 32 16 180 14,8 1796872000 24-SDS-L18-M27E

L 18 M 33 x 2 PN 250 39,9 15 41 15,5 41 18 230 16,0 1798222000 24-SDS-L18-M33E

L 22 M 18 x 1,5 PN 250 23,9 11 35,5 16 32 12 90 9,0 1785252000 24-SDS-L22-M18E

L 22 M 22 x 1,5 PN 250 26,9 14 38 16,5 32 14 130 9,0 1784462000 24-SDS-L22-M22E

L 22 M 26 x 1,5 PN 250 31,9 18 40 16,5 32 16 180 10,1 0784452000 24-SDS-L22-M26E 1)

L 22 M 27 x 2 PN 250 31,9 18 40 16,5 32 16 180 10,8 1798422000 24-SDS-L22-M27E

L 22 M 33 x 2 PN 250 39,9 19 43 17,5 41 18 230 18,6 1784732000 24-SDS-L22-M33E

L 28 M 18 x 1,5 PN 250 23,9 11 36,5 17 41 12 90 12,9 1785452000 24-SDS-L28-M18E

L 28 M 22 x 1,5 PN 250 26,9 14 39 17,5 41 14 130 13,7 1784802000 24-SDS-L28-M22E

L 28 M 26 x 1,5 PN 250 31,9 18 43 19,5 41 16 180 16,2 1784592000 24-SDS-L28-M26E

L 28 M 33 x 2 PN 250 39,9 23 43 17,5 41 18 230 16,4 0784462000 24-SDS-L28-M33E 1)

L 28 M 42 x 2 PN 250 49,9 23 46 18,5 50 20 330 32,2 1784512000 24-SDS-L28-M42E

L 35 M 33 x 2 PN 250 39,9 23 46 17,5 46 18 230 21,7 1784392000 24-SDS-L35-M33E

L 35 M 42 x 2 PN 250 49,9 30 48 17,5 50 20 330 27,3 0784472000 24-SDS-L35-M42E 1)

L 42 M 42 x 2 PN 250 49,9 30 50 19 55 20 330 33,6 1784782000 24-SDS-L42-M42E

L 42 M 48 x 2 PN 250 54,9 36 52 19 55 22 500 34,6 0784482000 24-SDS-L42-M48E 1)
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